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GRUNDFOS CSALADI HAZAK VIZELLATASA

Gyors kivalasztasi utmutato

NYOMASFOKOZAS - SZIVATTYU KIVALASZTAS

Hasznalja az alabbi tablazatot a legjobb Grundfos szivattyu kivalasztasahoz, barmilyen jellegii vizkezelési
feladathoz. Miutan dontott egy szivattyutipus mellett, hasznalja a kapcsoldd6 méretezési utmutatét, hogy
megtalalja a megfeleld tipust.

Jo Jobb Legjobb

SCALA1 SCALA2

Nyomasfokozas tetbtartalybol

d Jet szivattyu és SCALA1 SCALA2

Nyomasfokozas tartalybdl nyomasfokozo

Pozitiv hOZZéfOlyéSi nyomés (lefelé 1 méterig a talajszint alatt)

]

Nyomasfokozas vizhalozatrol

SCALA1 SCALA2 CME NYOMASFOKOZO

AGrundfos nem felelés a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztésra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzénk bérmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu DN000230_1221



GRUNDFOS CSALADI HAZAK VIZELLATASA

Gyors kivalasztasi itmutaté

NYOMASFOKOZAS - SZIVATTYU KIVALASZTAS

Hasznalja az alabbi tablazatot a legjobb Grundfos szivattyu kivalasztasahoz, barmilyen jellegii vizkezelési
feladathoz. Miutan dontott egy szivattyutipus mellett, hasznalja a kapcsoldd6 méretezési utmutatét, hogy
megtaldlja a megfelel6 tipust.

Jo Jobb Legjobb

SZARAZ TELEPITESU

Jet szivattyu és SCALA1 SCALA2
nyomasfokozo

BEMERULG

Nyomasfokozas
kutbol vagy
tartalybol kevesebb,
mint 8 méter
mélységbdl

8
£ SB PM1 vagy PM2-vel SBA
2
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>
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N
-
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2
Nyomasfokozas
kutbol vagy
tartalybol kevesebb,
il sQ SQE ALLANDO NYOMAS

mélységbdl CSOMAG

AGrundfos nem felelés a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztésra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzénk bérmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu DN000230_1221



GRUNDFOS CSALADI HAZAK VIZELLATASA

Gyors kivalasztasi utmutato

NYOMASFOKOZAS - GYORS MERETEZES

O «ivételi hely Ex. méretezés és kivalasztas

1. ElGirt kényelmi szint:
- Allithaté alland6 nyomas
2. Keresse meg a megfelelé nyomasfokozot:
O O - A kivételi helyek szdma: 6 csap
- A szintek szama: 3 emelet
3. Eredmény: CMBE 1-44

0 O O ) Csap 15

Emelet
4 CMBE 175 cmBE 1-75
( : b CMBET44 CMBE 1-44
l 2 CMBE 1-44 CMBE 1-44
1 CMBE 1-44 CMBE 1-44
ALLITHATO ALLANDO NYOMASSZINT
- & - - &
Emelet\-*2P 1-5 6-10 11-20 21-50
@ 4 CMBE 1-75 CMBE 3-62 CMBE 5-62 —
@ 3 CMBE 1-44 CMBE 3-62 CMBE 5-62 -
@ 2 CMBE 1-44 CMBE 3-62 CMBE 5-62 —
& 1 CMBE 1-44 CMBE 3-30 CMBE 3-30 =
- r r & r
Emelet\->P 1-5 6-10 11-20 2150
@ 4 - — — CMBE TWIN 5-62
@ 3 - — - CMBE TWIN 5-62
@ 2 - — - CMBE TWIN 5-62
_ CMBETWIN
(Uzemi/Tamogato) S _ - — CMBE TWIN 5-31
Emelet\C52P = = *
iTEtE 1-5 6-10 11-20
@ 4 SCALA2 3-45* — -
@ 3 SCALA2 3-45 SCALA2 3-45 -
SCALA2
*Minden-az-egyben Q 2 SCALA2 3-45 SCALA2 3-45 -

konstrukcid

- Szarazonfutas elleni
védelem Q1 SCALA2 3-45 SCALA2 3-45 SCALA2 3-45

AGrundfos nem felelés a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztésra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzénk bérmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu DN000230_1221



GRUNDFOS CSALADI HAZAK VIZELLATASA

Gyors kivalasztasi utmutato

ELOFELTETELEK

+ 0,51/s csaponkénti atlag, hasznalati szokasok figyelembe véve

« Eldrasztott hozzafolyas

« 3 bar kivételi nyomast vettiink figyelembe, 4 bar nyomas eléréséhez adjon hozza még 2 emeletet

NYOMASFOKOZAS - GYORS MERETEZES

HAGYOMANYOS SZIVATTYU SZABALYOZAS

SCALA1
- Minden-az-egyben
nyomasfokoz6
-Viz igény szerint
- Onfelszivo

SCALA1 TWIN
(Uzemi/Tamogato)
- Egyszer( megoldas
iker-nyomasfokozora

- Egyszer(i telepités
-Engedélyezve a
Grundfos GO Remote-hoz

Jet szivattyu
és nyomasfokozo
- Egyszer( telepités
- Onfelszivé
- Robusztus kialakitas

Er‘nelet\Csap ’1;5.

@ 4 SCALAT 3-45*
@ 3 SCALAT 3-45
Q 2 SCALA13-35

Kézzel szabalyozott vizellatas

Allandé vizellatas nyomasesés kompenzacidval

Allandd vizellatas. Szarazonfutds elleni védelem

és szivargasfelugyeleti funkcié

6-10

SCALAT1 5-55

SCALA1 3-45

SCALA1 3-45

SCALA13-35

1-5 csap
1-2m*/h

JP 3-42

JP 3-42 PT-V/H

JP 3-42 PM

11-20

SCALAT15-55

SCALAT15-55

SCALA1 3-45

SCALATTWIN 5-55

Csap vagy m*/h

6-10 csap
3-4 m?/h

JP 4-47/54

JP 4-47/54 PT-V/H

JP 4-47/54 PM

AGrundfos nem felelés a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztésra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzénk bérmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu

21-50

21-50

SCALATTWIN 5-55

SCALATTWIN 5-55

SCALATTWIN 5-55

SCALATTWIN 5-55

11-20 csap
4-5m*/h

JP5-48

JP 5-48 PT-V/H

JP 5-48 PM

DN000230_1221



GRUNDFOS CSALADI HAZAK VIZELLATASA

Gyors kivalasztasi itmutaté

ELOFELTETELEK

« 0,51/s csaponkénti atlag, hasznalati szokasok figyelembe véve

« Eldrasztott hozzafolyas

« 3 bar kivételi nyomast vettiink figyelembe, 4 bar nyomas eléréséhez adjon hozza még 2 emeletet

NYOMASFOKOZAS - GYORS MERETEZES

HAGYOMANYOS SZIVATTYU SZABALYOZAS

Alkalmazas Javasolt szivattyu

Egyszintes haz

WC oblitéshez, moségéphez, autémosashoz és kert 6ntdzéshez EEake

Kétszintes haz

SBA SBA 3-45

WC 6blitéshez, moségéphez, automosashoz és kert ontozéshez

Altalanos javaslat Alkalmazas Javasolt szivattyu
Egyszintes haz
Ha a tavolsag a tartaly falatol a szivattyuig wc ?blitéshez, r,noség(jelph?z,l SB3-35
tobb mint 1,5 méter, oldalsé bemenetd autémosashoz és kert 6ntozéshez

modellt kell valasztani.
Ha a tavolsag a tartaly falatél a szivattyuig
SB kevesebb, mint 1,5 méter, szivoszUirével Kétszintes haz
ellatott modellt kell valasztani. WC 6blitéshez, mosdgéphez, SB 3-45
automosashoz és kert ontozéshez

AGrundfos nem felelés a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztésra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzénk bérmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu DN000230_1221



GRUNDFOS CSALADI HAZAK VIZELLATASA

Gyors kivalasztasi itmutaté

TALAJVIZ - GYORS MERETEZES - SZIVATTYU

TERFOGATARAM MERETEZES

Fiirddszoba  Fiirdgszoba

Konyhai  Mosogatégép Ll TR o Kert- és
5 . 2" dékagyléval  kagyléval, kagyléval, e e, té
lefolyo mosogép &s WC-vel Wevel és WC-vel és pazsitontozés
zuhanyozéval fiirdékaddal
Kis haz 1 1
Kozepes haz 1 2 1 1
sQ Nagy héz 2 2 1 1 2
- Kompakt kivitel
Beépitett 2xnagy haz
motorvédelem
- Egyszer( telepités 3x nagy haz

EMELOMAGASSAG MERETEZES

A Az elGirt max. nyomas szamitasa
- o

Névleges
rfogataram

[m*/h]

Javasolt
szivattyu-
méret
SQ1
SQ2
SQ3
SQ5

sQ7

1. Nyomas (H) a csapnal max. nyomasigény = X
ﬁi\l/eé%giapgsssbb 2. Statikus emelémagasség (A+B+C)=Y
szintje 3. Nyomasesés a csovekben és szerelvényekben

fellépd surlodas miatt = Z
C(5m) P
Hies = X+Y+Z
eljes
A haz
padldszintje
B(5m) Szamitasi példa

——— Akutfej szintje

\\

— & Dinamikus vizszint

Nyomasesés a csévekben és szerelvényekben fellépé

IS Max. szlikséges nyomas:
surlédas miatt.

H =30m+30m+15m=75m

A hazon kivil: mlanyag cs6, @25, hossz 44 m =>10 m teljes
Ahézon belil =>5m

SZIVATTYU KIVALASZTAS

P[kPa] H[m]

Példa térfogataram méretezésre

Kozepes haz
=> Névleges térfogataram 2 m*/h
=> Szivattyiméret SQ2

Valasztott szivattyu
$SQ2-70

24 Q[m/h]

00 04 08 12 16 2o 24 28 32 36

AGrundfos nem felelds a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztasra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzank barmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu

40

fellépd surlédas miatt: 10 m+5m =15m

1. El6irt nyomas a csapnal (max. nyomas): 3 bar =30 m
2. Statikus emel6émagassag: 20 m +5m+5m =30m
- | Aom) 3. Nyomasesés a csovekben és szerelvényekben

DN000230_1221



GRUNDFOS CSALADI HAZAK VIZELLATASA

Gyors kivalasztasi itmutaté

TALAJVIiZ - GYORS MERETEZES - KABEL
MAXIMALIS KABELHOSSZ

Kabelkeresztmetszet [mm?]
P2 buax

[kw] [A]
@ 2,5 4,0 6,0

Maximalis kabelhossz [m]

0,70 5,2 86 144 230 346
SQ KABEL
2 . @ 8,4 @ 89 142 214
- Tapfesziiltség 240 V
- 5% feszliltségesés
1,68 1,2 40 66 107 160
1,85 12,0 37 62 100 150

IGY KELL KIVALASZTANI A KERESZTMETSZETET

g .

I Tapfesziiltség 240 V 5% feszliltségesés
e és akabelt a Grundfos szolgaltatja.

Igy vélassza ki a kabel
keresztmetszetét

buvarkabel esetében

-
E (6m) D 1 A kutfej szintje 1. Valassza az SQ szivattyut és a motorméretet
(19m) 2. Akabel sziikséges teljes hossza (D + E + F)
Halzati taplalds Kabel belépés a Co 3. Olvassa le a keresztmetszetet
hazba F (25 m) Dinamikus vizszint ami az egy bevezetbkabel érhez tartozik
m
_v

Példa:
1. SQszivattyu és motorméret
$Q 2-70, motorméret 1,15 kW

2. Tavolsag a szivattyu és halozati taplalas kozott
(szabadban 44 m (D + F) + fedett térben 6 m (E))
50m

3. Kivalasztott kabelkeresztmetszet
1,5 mm?

AGrundfos nem felelds a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztasra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzank barmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu DN000230_1221



GRUNDFOS CSALADI HAZAK VIZELLATASA

Gyors kivalasztasi itmutaté

SZENNYVIZ - SZIVATTYU KIVALASZTAS

Hasznalja az alabbi tablazatot a legjobb Grundfos szivattyu kivalasztasahoz, barmilyen jellegli szennyvizes
feladathoz. Miutan dontott egy szivattyutipus mellett, hasznalja a kapcsol6dé méretezési utmutatot, hogy
megtalalja a megfelel6 tipust.

VIZTELENITES

Max. szilard
anyag méret

[mm]
10 mm UNcItIFT
Vizelvezetés Konny(i tzem
Hordozhaté hasznalathoz vagy 10 mm UNILIL,IFT
allando telepitéshez, tiszta- vagy
szlirkevizhez és sos vizhez Nehéy iizem B mm UNILIFT
AP12
UNILIFT
o 35mm AP35
Csurgalékviz
& Felszini- és es6viz, valamint szlirkeviz 35 mm UNILIFT
w szaniter eszkozokté! AP35B
UNILIFT
Somm AP50
Szennyviz/Haztartasi szennyviz
50 mm UNILIFT AP50B

Haztartasi szennyviz toalett oblitévizzel

* Csak a UNILIFT CC 7 és 9 kiilonleges verzidja

AGrundfos nem felelds a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztasra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzank barmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu DN000230_1221



GRUNDFOS CSALADI HAZAK VIZELLATASA

Gyors kivalasztasi itmutaté

VIZTELENITES - GYORS MERETEZES

f G — Méretezés és kivalasztas

_>
Bk 1. Valassza ki a legjobb Grundfos szennyviz szivattyut a
i i ety megoldandé feladatnak megfelelGen:
- Hasznalja az el6z6 oldali tablazatot
4 2. Keresse meg a megfeleld szivattyuit:
_> )
Tavolség - Szallmag.: 9 m
. . ? - Tavolsag: 400 m
Emel6magassag

3. Eredmény: AP12.50.11

(————
—_—
Tavolsag AP12.40.08 ‘ AP12.50.11 ’
Emel6magassag

Széll.mag\TaVO|Sag
( 14 m Max.|]95 m
!I 2m Max.Tm Max. P00 m
Max. 150 m Max. 410 m
100000
/ 8m Max. 310 m Max. 620 m

Akivalasztasi és méretezési illusztracié egy DN 32 nyomécséméret belsé dtméréje
alapjan készilt, és ontisztité dramlasi sebességet biztosit a csévezetékben.

ccs cc7 cc9
Szé”'mag\TévoIsé\g
7m Max. 45 m
6m Max. 80 m
5m Max. 15 m Max. 115 m
45m Max.35m Max. 130 m
UNILIFT CC
4m Max. 50 m Max. 150 m
3m Max. 80 m Max.180 m
2,5m Max. 10 m Max.100 m Max. 200 m
2m Max. 25 m Max. 110 m Max. 215 m

AGrundfos nem felelés a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztésra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzénk bérmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu DN000230_1221



GRUNDFOS CSALADI HAZAK VIZELLATASA

Gyors kivalasztasi itmutaté

VIZTELENITES - GYORS MERETEZES

A kivalasztasi és méretezési illusztracié egy DN 32 nyomdcséméret belsé dtmérdje
alapjan késziilt, és ontisztité dramlasi sebességet biztosit a csévezetékben.

KP 150 KP 250 KP 350
Sza’ll.mag\TéVOlSég
7m Max. 25 m
6m Max.20 m Max. 60 m
5m Max. 50 m Max. 95 m
4m Max. 85 m Max. 130 m
UNILIFT KP
35m Max.15m Max. 105 m Max. 145 m
3m Max.30m Max. 120 m Max. 160 m
2m Max. 65 m Max. 160 m Max.195m

A kivalasztasi és méretezési illusztracié a UNILIFT AP12.40-hez egy 11/2” méret(i a UNILIFT AP12.50-hez pedig
2” méretli cs6 bels6 dtmérdje alapjan késziilt, és ontisztité dramldsi sebességet biztosit a csévezetékben.

AP12.40.04 AP12.40.06 AP12.40.08 AP12.50.11
Sza’nII.mag\Té‘VOBég
14 m Max. 8 m
12m Max. 40 m Max. 115 m
10 m Max. 60 m Max.130 m Max. 250 m
8m Max. 45 m Max. 150 m Max. 220 m Max. 370 m
UNILIFT AP12

6m Max. 135 m Max. 240 m Max. 310 m Max. 490 m
4m Max. 225 m Max. 330 m Max. 400 m Max. 610 m
2m Max. 320 m Max. 420 m Max. 495 m Max. 735 m

AGrundfos nem felelés a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztésra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzénk bérmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu DN000230_1221



GRUNDFOS CSALADI HAZAK VIZELLATASA

Gyors kivalasztasi itmutaté

VIZTELENITES - GYORS MERETEZES

A kivalasztasi és méretezési illusztracio egy 14" méretl csé bels6 atmérdje alapjan késziilt,
és ontisztité aramldsi sebességet biztosit a csévezetékben.

AP35.40.06 AP35.40.08
Sza’ll.mag\TéVOISég
9m Max.30 m
8m Max. 75 m
7m Max.35m Max. 120 m
6m Max. 80 m Max. 165 m
5m Max. 130 m Max. 215 m
UNILIFT AP35

4m Max. 170 m Max. 255 m
3m Max. 220 m Max. 305 m
2m Max. 265 m Max. 350 m

A kivalasztasi és méretezési illusztracio egy 2” méretii csé bels6 atmérdje alapjan késziilt,
és ontisztité aramldsi sebességet biztosit a csévezetékben.

AP35B.50.06 AP35B.50.08
Sza’ll.mag\TéVOISég
9m Max.15m
8m Max. 75 m
Tm Max.20 m Max. 135 m
6m Max. 80 m Max. 195 m
5m Max. 140 m Max. 260 m
UNILIFT AP35B

4m Max. 200 m Max. 320 m
3m Max. 260 m Max. 385 m
2m Max. 325 m Max. 440 m

AGrundfos nem felelés a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztésra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzénk bérmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu DN000230_1221



GRUNDFOS CSALADI HAZAK VIZELLATASA

Gyors kivalasztasi itmutaté

VIZTELENITES - GYORS MERETEZES

A kivalasztasi és méretezési illusztracié egy 2” méretii csé bels6 atmérdje alapjan késziilt,
és ontisztité aramlasi sebességet biztosit a csévezetékben.

AP50.50.08 AP50.50.11
Sza’ll.mag\TéVOISég

9m Max. 55 m

8m Max. 115 m

7m Max. 45 m Max. 175 m

6m Max. 105 m Max. 235 m

5m Max. 165 m Max. 295 m
UNILIFT AP50 4m Max. 225 m Max. 360 m
3m Max. 285 m Max. 405 m
2m Max. 350 m Max. 480 m

Akivalasztasi és méretezési illusztracié egy 2” méretii cs6 belsé datmérdje alapjan késziilt,
és Ontisztitd aramldsi sebességet biztosit a csévezetékben.

AP50B.50.08 AP50B.50.11 AP50B.50.15
Széll.mag\TéV()lSég

14 m Max. 65 m

12m Max. 190 m

Tm Max. 25 m Max. 250 m

10 m Max. 85 m Max. 310 m

9m Max. 145 m Max. 370 m

8m Max. 45 m Max. 205 m Max. 430 m
UNILIFT AP50B .

6m Max. 165 m Max. 330 m

5m Max. 225 m Max. 390 m :

4m Max. 285 m Max. 450 m *

3m Max. 345 m " *

2m Max. 490 m* Max. 740 m* Max. 1060 m*

*A szivattyuknak tilos hosszabb ideig tizemelni ezen szallitdmagassag mellett

AGrundfos nem felelés a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztésra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzénk bérmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu DN000230_1221



GRUNDFOS CSALADI HAZAK VIZELLATASA

Gyors kivalasztasi itmutaté

ATEMELO SZIVATTYUK . Rogzitett hozzafolyas O Tovabbi opcionalis hozzafolyés

A Grundfos nem felelds a jelen Gtmutato alapjan végzett helytelen . Ha ilyen kérdése lenne a ki vagya forduljon hozzank barmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu DN000230_1221




GRUNDFOS CSALADI HAZAK VIZELLATASA

Gyors kivalasztasi itmutaté

ATEMELO SZIVATTYUK - GYORS MERETEZES

SOLOLIFT2 WC-1

) @) @ @

Max.
Sl I—— ?36,2 mm %
]
5m ?28,4 mm e
] ?36,2 mm 4-9|
] ?28,4 mm
] 026 mm
4m
I ?36,2 mm
] ?28,4 mm
[} 026 mm
) ?23 mm
3m
- ?36,2 mm
I ?28,4 mm
[ ©26 mm
] ?23 mm
2m
I ?36,2 mm
] ?28,4 mm
] ©26 mm
[ ®23 mm
Tm
. ?36,2 mm
I ?28,4 mm
I 026 mm
[ ®23 mm
Om
Om 20m 40 m 90 m
@ =20 mm
]
]
wc
5m 4-61
I
4m ®»20 mm
I
3m
] Mosdé
2m
]
Tm
Om 20m 40 m 90 m

AGrundfos nem felelds a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztasra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzank barmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu
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GRUNDFOS CSALADI HAZAK VIZELLATASA

Gyors kivalasztasi itmutaté

ATEMELO SZIVATTYUK - GYORS MERETEZES

SOLOLIFT2 WC-3

) @) @ @

Max.
6m — ?36,2 mm %
]
5m ?28,4 mm W
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I
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Zuhany

AGrundfos nem felelds a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztasra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzank barmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu
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ATEMELO SZIVATTYUK - GYORS MERETEZES
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AGrundfos nem felelds a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztasra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzank barmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu DN000230_1221
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AGrundfos nem felelés a jelen Gtmutaté alapjan végzett helytelen méretezésért. Ha barmilyen kérdése lenne a kivalasztésra vagy a méretezésre vonatkozéan, forduljon hozzénk bérmikor, vagy keresse fel ezt a honlapot: grundfos.hu DN000230_1221
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