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A HAZTARTASI SZENNYVIZSZIVATTYUZAS
MEGBIZHATOVA, GYORSSA ES EGYSZERUVE VALT

Ahaztartasi szennyviz dtemelésére és elszallitasara, az
elarasztas megel6zésére és a szagok csokkentésére tervezett
UNILIFT APG egy sokoldalu és megbizhaté &rl6szivattyu
megoldas, amely a haztartasi szennyvizet, kiilénosen a toalett
fekete-vizét szivattylzza ki a lakéépliletekbdl. Fel van szerelve
egy professzionalis 6rlérendszerrel, ami tobb évtizedes
innovacion alapul, és amely a Grundfos kereskedelmi SEG
szivattylcsaladjaban hasznalatos. Ez a szilard anyagokat és
részecskéket apré darabokra vagja, ami lehet6vé teszi, hogy a
haztartdsi szennyviz és a fekete-viz kdnnyen szivattyizhato
legyen mind fuiggélegesen, mind vizszintesen nagy
tavolsagokra a csatorna févezetékig.

Az UNILIFT APG szamos alkalmazasi tertileten hasznalhato,
legyen sz6 akar csaladi hazakrol vagy alacsony lakéépuletekrdl,
az UNILIFT APG hasznalhaté az épiileten belil egy atemeld
berendezésben, dltaldban a csatornaszint alatti pincében,
vagy az éplileten kivil egy szivattyutelepen belil. Onallé
megoldasként is telepithetd.
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CSOKKENTI A TELEPITESI IDOT ES A KOLTSEGEKET

Az UNILIFT APG professzionalis 6rl6rendszerét ligy tervezték, hogy
a szilard anyagokat kisebb darabokra vagja, ez pedig megkonnyiti
a haztartasi szennyviz kisebb atmérsj(i kivezetd csoveken torténd
elvezetését. Ennek eredményeképpen kisebb csévek (min. DN32)
beépitésére valik lehet6vé, ami segit csokkenteni a szerelési id6t
és a koltségeket.

CSOKKENTI A ROSSZ SZAGOKAT

Az UNILIFT APG légmentes, szagmentes, szell6z6nyilasokkal
ellatott gy(ijtétartalyba szerelhet, amely segit kikiiszobolni

a kellemetlen szagokat és az esetleges szivargasokat. Alagsori
alkalmazasokban tgyfelei szabadon hasznalhatjak a helyet
otthoni irodanak vagy Uj toalett helyiségnek anélkiil, hogy rossz
szagokat tapasztalnanak.
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Ezt a szivattyu jol bevalt
Grlérendszerrel lattak el.

ELONTESEK MEGELOZES

Ahelyett, hogy a gravitaciora hagyatkozna, az UNILIFT APG egy
nyomas alatt all6 rendszerben [év6 dtemel6 berendezés részeként
mUikodik, a vizet a csatornaszint folé és a csatornarendszerbe
juttatja. Az EN12056-4 szabvany szerint az dtemel6 allomas

a legjobb megoldas a szennyvizcsatorna-halézatbol torténd
visszadramlas okozta elontések megelézésére.

RENDKIVUL MEGBIZHATO ES KONNYEN KARBANTARTHATO
Az Ontottvas szivattyuhdz és a professzionalis 6rlérendszer
kombinacidja, valamint a j6l bevalt, konny( motorkoncepcid,
ellatva beépitett védelemmel és cstiszégydirtis
tengelytomitésekkel, az UNILIFT APG esetében megbizhatd,
hosszu élettartamu mUikodést biztosit. Konnyd sulyu
kialakitasanak koszonhetéen konnyen telepithet6 és kezelhetd
karbantartds esetén —igy nincs sziikség tovabbi emel&eszkozre.
Szamos karimas (DN32/40) és csémenetes (Rp 11/2”) automata
cs6kapcsolohoz is illeszkedik.
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UNILIFT APG alkalmazasok

DN001048/1221/4012926 -BrandBox

Atemeld berendezés Szivattyutelep (épiileteken kiviil) Onallé

(épitményeken beliil) Epuleteken kivil olyan szivattydtelepen A termék 6nallé termékként hasznalhaté
Tartalyos megoldasban pincékbe telepitve, amely a nyilvanos aknds megoldasban valé hasznalatra.

és mas épiiletterekbe beépitve a csatornalefolydhoz vezet, vagy

csatornaszint alatt. vidéki teriileteken a nyomas alatti

szennyvizrendszer egyik alkotéelemeként.

Csaladi haz

Egyszivattyls megoldas Uszékapcsoléval a szivattylnal vagy vezérl6vel elldtott szivattyiként a fokozott biztonsag és tovabbi
riasztasi lehet6ségek érdekében.

Tobbcsalados haz vagy alacsony lakéépiilet

Kétszivattyls megoldas vezérlével

Miiszaki attekintés

APG.40.10.150 Hz, ISO 9906:2012 3B

[52” ;EL - Jelleggorbe

2492 Az UNILIFT APG szivattyuk teljesitményét a kovetkezd szabvanyok szerint tesztelték:
2042 W+ 50Hz DIN:1SO 9906:2012, 3B fokozat
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UNILIFT APG.40.10.A1 UNILIFT APG.40.10.A3 UNILIFT APG.40.10.A3
1510
Névleges [A] 6,8 2,6 45
s
Az UNILIFT APG.40.10.AX Uszdkapcsoldval van ellatva
0

Uzemi adatok $350%, 1 perc
Folyadé G 40° (70° 3 percig)
Nett6 tomeg [kg] 25
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Azitt bemutatott anyagban a védjegyek, beleértve, de nem kizarélagosan a Grundfos, a Grundfos logé és a ,be think innovate” a Grundfos Csoport tulajdonat képez bejegyzett védjegyek. Minden jog fenntartva. ® 2022 Grundfos Holding A/S, minden jog fenntartva.

Olvassa be a QR-kédot a kataldgus letdltéséhez és tovabbi informaciokhoz.
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